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Gegevensblad product
Kenmerken

ALB45252
Altira - WCD - Tweevoudig - 2P+A - Randaarde
- 45° - 45x90x39mm - RAL9010

Hoofd
Range Altira
Product or component
type

Stopcontact

Bereik compatibiliteit OptiLine 45 bevestigingsframe
OptiLine 70 met Altira adapter bevestigingsframe

Product presentatie Mechanisme:
Aantal stopcontacten 2 x 2P + E, Duits
Standaard beschrijving
uitgang

Laterale aarding

Extra informatie
stekkerbus

Sluiting

Kleurtint Afdekplaat: wit (RAL 9010)

Complementair
Bestemming product Bevestigingsframes
Bereik compatibiliteit OptiLine 45

OptiLine 70 met Altira adapter
Positie geaarde kabelschoen Schuine positie 45°
Nominale stroom 16 A bij 250 V AC 50/60 Hz
Aantal modules 4 modules
Bevestigingsmethode Clip-in
Connections - terminals Schroefloze aansluitklemmen
Capaciteit klemaansluiting 4 x 1.5...4 x 2.5 mm² voor stijf kabel(s)

4 x 1.5...4 x 2.5 mm² voor massief-bedraad kabel(s)
Materiaal PC: kap van het mechanisme
Oppervlaktebehandeling Onbehandeld
Oppervlakte afwerking Satijn
Standards IEC 60884-1

EN 62262
NF C 61-314
EN 60529

Height 45 mm
Width 90 mm
Depth 39 mm
Net weight 0,087 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Omgeving
Ambient air temperature for operation 5…50 °C
Ambient air temperature for storage -15…60 °C
IK-beschermingsgraad IK02
IP-beschermingsgraad IP20
Milieu-eigenschappen Benzine

Alcohol
Waterstofperoxide (H2O2)
Olie
Bleekmiddel
Vloeibare zeep
UV-bestendig
Aceton
Ruitenreiniger vloeistof

Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 90 g

Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu Profiel Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP050902EN

