
D
e 

in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
do

cu
m

en
ta

tie
 b

ev
at

 a
lg

em
en

e 
be

sc
hr

ijv
in

ge
n 

en
/o

f t
ec

hn
is

ch
e 

ke
nm

er
ke

n 
va

n 
de

 p
re

st
at

ie
s 

va
n 

de
 p

ro
du

ct
en

 d
ie

 e
rin

 z
ijn

 o
pg

en
om

en
.

D
ez

e 
do

cu
m

en
ta

tie
 is

 n
ie

t b
ed

oe
ld

 a
ls

 v
er

va
ng

in
g 

vo
or

 e
n 

m
ag

 n
ie

t w
or

de
n 

ge
br

ui
kt

 o
m

 d
e 

ge
sc

hi
kt

he
id

 o
f b

et
ro

uw
ba

ar
he

id
 v

an
 d

ez
e 

pr
od

uc
te

n 
vo

or
 s

pe
ci

fie
ke

 g
eb

ru
ik

er
st

oe
pa

ss
in

ge
n 

te
 b

ep
al

en
.

Ee
n 

de
rg

el
ijk

e 
ge

br
ui

ke
r o

f i
nt

eg
ra

to
r i

s 
ve

rp
lic

ht
 e

en
 g

es
ch

ik
te

 e
n 

vo
lle

di
ge

 ri
si

co
an

al
ys

e,
 e

va
lu

at
ie

 e
n 

te
st

 v
an

 d
e 

pr
od

uc
te

n 
ui

t t
e 

vo
er

en
 m

et
 b

et
re

kk
in

g 
to

t d
e 

to
ep

as
se

lijk
e 

sp
ec

ifi
ek

e 
to

ep
as

si
ng

 o
f h

et
 g

eb
ru

ik
 e

rv
an

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

no
ch

 e
ni

ge
 p

ar
tn

er
s 

of
 d

oc
ht

er
on

de
rn

em
in

ge
n 

zi
jn

 v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 v
oo

r h
et

 v
er

ke
er

d 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

 in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 h

ie
rin

 s
ta

at
.

23-apr-2024
1

Gegevensblad product
Kenmerken

ZB4BZ021
Harmony XB4, Montagekit voor inbouw
Ø22mm drukknop en signaallamp, Metaal

Hoofd
Range of product Harmony XB4
Product or component
type

Inbouwkit

Categorie toebehoren Montage en bevestiging toebehoren
Bestemming
toebehoren / onderdeel

Controlelampje
Drukknop

Complementair
Compatibiliteit product ZB4BA verzonken

ZB4BL
ZB4BA verzonken
ZB4BV

Oppervlakte afwerking Verchroomd
IP beschermingsgraad IP66 conform aan IEC 60529 (voorkant)

IP69 conform aan IEC 60529 (voorkant)
IP69K conform aan DIN 40050-9 (voorkant)

IK-beschermingsgraad IK06 conform aan IEC 50102
Bevestigingsdiameter 30,5 mm
Quantity per set Set van 1

Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,400 cm
Package 1 Width 5,300 cm
Package 1 Length 5,500 cm
Package 1 Weight 32,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 80
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 2,860 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 1280
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 54,260 kg
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Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens

specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak
terechtkomen.


