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Fiche produit
Caractéristiques

VDIR327002
Resi9 Connect Répartiteur TV 2 sorties
5-2400MHZ

Principales
Gamme LexCom Home
Nom du produit LexCom Home Premium
Type de produit Répartiteur TV-SAT

Complémentaires
Connecteur TV Connecteurs F
Bande passante 5…2400 MHz
Fonction interrupteur Va-et-vient
Nombre d'entrées 1
Nombre de sorties 2
Hauteur 58 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 25 mm

Environnement
Plage de température 0…40 °C
Humidité relative 20…90 % sans condensation

Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,5 cm
Largeur de l'emballage 1 6,0 cm
Longueur de l'emballage 1 9,0 cm
Poids de l'emballage 1 42,0 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 90
Hauteur de l'emballage 2 15,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 4,03 kg

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP090107EN

