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Product data sheet
Characteristics

15836
Sonda Temperatura Ajustabila Pentru Thp1 Si
Thp2 - Cu Montare Pe Perete-Interior

Principal
Gama de produse Acti9
Tip produs sau
componenta

Adjustable temperature probe

Aplicatie a dispozitivului Cladire

Suplimentar
Gama de setare a temperaturii -3…3 °C
Measurement temperature range -50…125 °C
Suport de montare Montaj pe perete
Locul de montare În interior
Lungime 80 mm

Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de
impachetare

PCE

Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,4 cm
Latime prima forma de impachetare 7,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 76,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de
impachetare

S03

Numar unitati in a doua forma de impachetare 66
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,573 kg

Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garan�ie contractuală
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP060104EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI0601004EN

