
Th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 in
 th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

co
nt

ai
ns

 g
en

er
al

 d
es

cr
ip

tio
ns

 a
nd

/o
r t

ec
hn

ic
al

 c
ha

ra
ct

er
is

tic
s 

of
 th

e 
pe

rfo
rm

an
ce

 o
f t

he
 p

ro
du

ct
s 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.
Th

is
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

is
 n

ot
 in

te
nd

ed
 a

s 
a 

su
bs

tit
ut

e 
fo

r a
nd

 is
 n

ot
 to

 b
e 

us
ed

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

su
ita

bi
lit

y 
or

 re
lia

bi
lit

y 
of

 th
es

e 
pr

od
uc

ts
 fo

r s
pe

ci
fic

 u
se

r a
pp

lic
at

io
ns

.
It 

is
 th

e 
du

ty
 o

f a
ny

 s
uc

h 
us

er
 o

r i
nt

eg
ra

to
r t

o 
pe

rfo
rm

 th
e 

ap
pr

op
ria

te
 a

nd
 c

om
pl

et
e 

ris
k 

an
al

ys
is

, e
va

lu
at

io
n 

an
d 

te
st

in
g 

of
 th

e 
pr

od
uc

ts
 w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

re
le

va
nt

 s
pe

ci
fic

 a
pp

lic
at

io
n 

or
 u

se
 th

er
eo

f.
N

ei
th

er
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
no

r a
ny

 o
f i

ts
 a

ffi
lia

te
s 

or
 s

ub
si

di
ar

ie
s 

sh
al

l b
e 

re
sp

on
si

bl
e 

or
 li

ab
le

 fo
r m

is
us

e 
of

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
he

re
in

.

Apr 26, 2024
1

Product data sheet
Characteristics

LC1SK0600U7
Tesys Sk Mini Contactor - 2P (2 No) - Ac-3 -
690 V 6 A - 240 V Ac Bobina

Principal
Gama TeSys
Nume produs TeSys SK
Tip produs sau
componenta

Mini contactor

Nume scurt al
dispozitivului

LC1SK

Aplicatie contactor Comanda motor
Sarcina rezistiva

Categorie de utilizare AC-1
AC-3

Compozitia contactelor
polilor de putere

2P

Compozitie contact pol 2 NO
[Ie] curent nominal de
utilizare

6 A at <= 440 V c.a. AC-3
12 A (at <55 °C) c.a. AC-1

[Ue] tensiune nominala
de functionare

Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz

Suplimentar
Tipul circuitului de comanda C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda 240 V c.a. 50/60 Hz
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A (at 55 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 66 A at 690 V c.a. conforming to SR EN 60947

66 A at 690 V c.a. conforming to NF C 63-110
Capacitate de rupere nominala 52 A at <= 400 V for circuit de alimentare conforming to NF C 63-110

52 A at <= 400 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 50 A 55 °C for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 16 A gI at <= 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Impedanta medie 4 mOhm - Ith 12 A 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu SR EN 60947

690 V conformitate cu VDE 0110 grupa C
690 V conformitate cu BS 5424
690 V conformitate cu UL 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

Suport de montare Sina
Standarde EN/IEC 60947-4-1

UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1

Certificari produs Schema CB[RETURN]UE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus
Conexiuni - borne Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 0,35…6 mm²flexibil cu

Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 0,5…6 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare conector 1 cablu(ri) 1,5…6 mm²solid
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 0,35…1,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 0,35…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare conector 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid

Cuplu de strangere 0,8 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa pozidriv No 1
Timp de functionare 6...8 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO

7...14 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Durabilitate mecanica 10 Mcycles

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Viteza maxima de functionare 1200 cic/h
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0,85...1,1 Uc (at <50 °C)

Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Consum de energie conectare in VA 16 VA (at 20 °C)
Consum de energie mentinere in VA 4,2 VA (at 20 °C)
Disipare de caldura 1,4 W la 50/60 Hz

Mediu
Grad de protectie IP IP2x conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TC conformitate cu IEC 60068

TC conformitate cu DIN 50015
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…70 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Inaltime 56 mm
Latime 27 mm
Adancime 55,5 mm
Greutate neta 0,132 kg

Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de
impachetare

PCE

Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,3 cm
Latime prima forma de impachetare 6,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 120,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de
impachetare

S01

Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,025 kg

Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific

de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a
deseurilor menajere.

Garan�ie contractuală
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1503003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503003EN

