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Product data sheet
Characteristics

NSYSFPA
Spacial Sf Verticale Adaptare Pentru Instalare
Suporturi Linergy Lgy

Principal
Gama Spacial
Categorii accesorii /
piese de schimb

Accesorii pentru montaj

Tip produs sau
componenta

Montant

Aplicatie Aplicatie Prisma
Nominal dimensions of
the housing

-

Suplimentar
Compatibilitate gama Linergy (Linergy LGY)

Linergy (Linergy LGYE)
Linergy (Linergy BS)
Spacial (Spacial SFP)

Locul de montare Front and rear of enclosure
Compozitie dispozitiv 2 stalp
Cantitate pe set Set de 1
Material Otel
Culoare Alb (RAL 9001)
Mod de fixare Cu surub - pe structura locatie
Inaltime Nominal:2000 Mm

Util:1775 mm
Latime 33 mm
Adancime 79,5 mm
Grosime 1,25 mm

Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de
impachetare

PCE

Numar unitati in prima forma de impachetare 1

Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU

RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110923EN
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Garan�ie contractuală
Garantie 18 luni


