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Gegevensblad product
Kenmerken

GS2AH530
Draaibediening - Direct/Voorkant - Zwart - IP65
- Accessoires TeSys GS 100-400A

EAN Code:  3389119411578

Hoofd
Range of product TeSys
Range TeSys
Device short name GS2AH
Product or component
type

Rotatiehendel

Bereik compatibiliteit TeSys TeSys GS GS2J[RETURN]TeSys
TeSys GS GS2K[RETURN]TeSys
TeSys GS GS2L[RETURN]TeSys TeSys
GS GS2N[RETURN]TeSys TeSys
GS GS2P[RETURN]TeSys TeSys GS
GS2Q[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSB100[RETURN]Fupact FUPACT GS
SGR125[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSD125[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSB160[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSB200[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSB250[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSD250[RETURN]Fupact FUPACT GS
GSB400[RETURN]Fupact FUPACT GS GSD400

Type bedieningsshendel Extern frontaal
Kleur hendel Zwart
Kleur hendel voorplaat Grijs

Complementair
Hendelposities O-I
Draaihendel vergrendeld met hangslot Met
Nominale stroom schakelaar 100 A

125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A

Standards IEC
Net weight 0,24 kg

Omgeving
IP beschermingsgraad IP65

Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,0 cm
Package 1 Width 18,6 cm
Package 1 Length 16,9 cm
Package 1 Weight 248,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 30 cm
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Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 5,48 kg

Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja

contractuele waarborg
Garantie 18 months


