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Gegevensblad product
Kenmerken

LB1LD03M57
TeSys Integral 63 - Beveiligingsrelais 3P -
Thermisch/Magnetisch, 35-50A/300-600A

EAN Code:  3389110180695

Hoofd
Range TeSys
Device short name LB1LD
Bereik compatibiliteit TeSys TeSys Integral schakelonderbreker
Product or component
type

Beveiligingsmodule

Poles description 3P
Utilisation category AC-43
Ue toegekende bedrijfs-
panning

690 V AC

Thermal protection ad-
justment range

35…50 A

Magnetische uitschakel-
stroom

300…600 A

Trip unit technology Thermisch-magnetisch
Type bescherming Faseonbalans
Thermische overbelas-
tingsklasse

Klasse 20

Complementair
Motorvermogen kW 11 KW bij 220...240 V AC 50/60 Hz

25 KW bij 400...415 V AC 50/60 Hz
25 KW bij 440 V AC 50/60 Hz
33 KW bij 480...525 V AC 50/60 Hz
45 kW bij 600...690 V AC 50/60 Hz

Net weight 0,78 kg

Omgeving
Standards NF C 63-650
Beschermende behandeling TH
IP beschermingsgraad IP20 B conform aan IEC 60144

IP20 B conform aan IEC 60529
Ambient air temperature for operation -20…60 °C

Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,5 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 18,0 cm
Package 1 Weight 1,024 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,681 kg
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Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens

specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terecht-
komen.

contractuele waarborg
Garantie 18 months


