
И
нф

ор
ма

ци
ят

а,
 п

ре
дс

та
ве

на
 в

 т
аз

и 
до

ку
ме

нт
ац

ия
, с

ъд
ър

жа
 о

бщ
и 

оп
ис

ан
ия

 и
/и

ли
 т

ех
ни

че
ск

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 н
а 

ек
сп

ло
ат

ац
ио

нн
ит

е 
ка

че
ст

ва
 н

а 
съ

дъ
рж

ащ
ит

е 
се

 в
 н

ея
 п

ро
ду

кт
и.

Та
зи

 д
ок

ум
ен

та
ци

я 
ня

ма
 з

а 
це

л 
за

мя
на

та
 и

 н
ям

а 
да

 с
е 

из
по

лз
ва

 з
а 

оп
ре

де
ля

не
то

 н
а 

пр
иг

од
но

ст
та

 и
ли

 н
ад

еж
дн

ос
тт

а 
на

 т
ез

и 
пр

од
ук

ти
 з

а 
сп

ец
иф

ич
ни

 п
от

ре
би

те
лс

ки
 п

ри
ло

же
ни

я.
За

дъ
лж

ен
ие

 н
а 

вс
ек

и 
та

къ
в 

по
тр

еб
ит

ел
 и

ли
 и

нт
ег

ра
то

р 
е 

да
 н

ап
ра

ви
 п

од
хо

дя
щ

ия
 и

 ц
ял

ос
те

н 
ан

ал
из

 н
а 

ри
ск

а,
 о

це
нк

а 
и 

из
пи

тв
ан

е 
на

 п
ро

ду
кт

ит
е 

по
 о

тн
ош

ен
ие

 н
а 

тя
хн

от
о 

сп
ец

иф
ич

но
 п

ри
ло

же
ни

е 
ил

и 
уп

от
ре

ба
.

Н
ит

о 
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S,

 н
ит

о 
не

го
ви

те
 с

въ
рз

ан
и 

ли
ца

 и
ли

 ф
ил

иа
ли

 с
а 

от
го

во
рн

и 
ил

и 
мо

га
т 

да
 б

ъд
ат

 п
од

ве
де

ни
 п

од
 о

тг
ов

ор
но

ст
 з

а 
зл

оу
по

тр
еб

а 
съ

с 
съ

дъ
рж

ащ
ат

а 
се

 т
ук

 и
нф

ор
ма

ци
я.

03.05.2024
1

Техническа
спецификация за продукт
Характеристики

IMT35093
Mureva BOX - разклонителна кутия - 4 с
уплътнителиs - Ø65x40mm - без клеми

Основни
Range of product Mureva
Наименование на
продукта

Mureva BOX

Тип продукт или
компонент

Разклонителна кутия

Цветови нюанс Сиво (RAL 7035)
Количество в комплект Комплект от 150

Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Повърхност
Начин на монтаж Скоба: Капак
Кабелен вход Втулки
Номер на кабелния вход 4 20 mm
Материал ПП (полипропилен): Тяло и капак
Диаметър 84 mm
Дълбочина 48 mm

Околна среда
Температура на околния въздух при работа -25…60 °C
IP степен на защита IP55
Glow wire temp 750 °C
Стандарти EN 60670

Опаковъчни единици
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 54,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 33,000 cm
Package 2 Width 38,000 cm
Package 2 Length 38,000 cm
Package 2 Weight 8,501 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 2700
Package 3 Height 105,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
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Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 165,017 kg

Устойчивост на офертата
Директивата за ограничението на опасните
вещества на ЕС

Не е приложимо, извън правния обхват на Директивата за ограничението на
опасните вещества

Оповестяване за опазване на околната среда Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност Няма нужда от специфични операции по рециклиране

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP100203EN

