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Product data sheet
Characteristics

NSYCVF170M230
Vent. Fortata Climasys 170 M3/Ora, 230V Fara
Grilaj

Principal
Gama ClimaSys
Nume produs ClimaSys CV
Tip produs sau
componenta

Ventilator

Compatibilitate gama Prisma (P)
Flux de aer Free flow rate: 170 m3/h at 50 Hz
Tensiune de intrare 230 V 50/60 Hz

Suplimentar
Putere absorbita 17 W
Nivel de zgomot < la 41 dB
Inaltime Extern: 119 mm
Latime Extern: 119 mm
Adancime Extern:38 mm
Greutate neta 0,82 kg
Material Protective grille:otel
Compozitie dispozitiv 1 motor axial

2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate
1 fixing collar

Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de
impachetare

PCE

Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6 cm
Latime prima forma de impachetare 15 cm
Lungime prima forma de impachetare 17 cm
Greutate prima forma de impachetare 846 g
Unitate de masura pentru a doua forma de
impachetare

CAR

Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 20 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 30 cm
Greutate a doua forma de impachetare 8,954 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de
impachetare

PAM

Numar unitati in a treia forma de impachetare 320
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 100 cm

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Lungime a treia forma de impachetare 120 cm
Greutate a treia forma de impachetare 300 kg

Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garan�ie contractuală
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110717EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1107017EN

