
In
fo

rm
at

io
ne

n 
so

m
 ti

llh
an

da
hå

lls
 i 

de
nn

a 
do

ku
m

en
ta

tio
n 

in
ne

hå
lle

r a
llm

än
na

 b
es

kr
iv

ni
ng

ar
 o

ch
/e

lle
r t

ek
ni

sk
a 

eg
en

sk
ap

er
 a

vs
ee

nd
e 

pr
od

uk
te

rn
as

 p
re

st
an

da
.

D
en

na
 d

ok
um

en
ta

tio
n 

är
 in

te
 a

vs
ed

d 
so

m
 e

n 
er

sä
ttn

in
g 

fö
r, 

sa
m

t s
ka

 in
te

 a
nv

än
da

s 
fö

r a
tt 

fa
st

st
äl

la
 h

ål
lb

ar
he

t e
lle

r t
illf

ör
lit

lig
he

t h
os

 d
es

sa
 p

ro
du

kt
er

s 
sp

ec
ifi

ka
 a

nv
än

da
ra

pp
lik

at
io

ne
r.

D
et

 ä
r a

nv
än

da
re

ns
/ i

ns
ta

lla
tö

re
ns

 s
ky

ld
ig

he
t a

tt 
ut

fö
ra

 lä
m

pl
ig

 o
ch

 fu
lls

tä
nd

ig
 ri

sk
an

al
ys

, u
tv

är
de

rin
g 

oc
h 

te
st

kö
rn

in
g 

av
 p

ro
du

kt
er

na
.

Va
rk

en
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
el

le
r n

åg
ot

 a
v 

de
ss

 fi
lia

le
r e

lle
r d

ot
te

rb
ol

ag
 s

ka
ll 

va
ra

 a
ns

va
rig

a 
fö

r m
is

sb
ru

k 
av

 in
fo

rm
at

io
ne

n 
i d

et
ta

 d
ok

um
en

t.

2024-maj-05
1

Produktdatablad
Egenskaper

LXM62DD27D21000
Servodrivsteg, Lexium, Lexium 62, dubbelt
drivsteg 27 A, tillbehörskit ingår

Produktdata
Produktområde PacDrive 3
Enhetens korta namn LXM 62
Typ av produkt eller
komponent

Dubbel drift

Teknisk data
Produktkompatibilitet Servomotor SHS[RETURN]Servomotor SH3 (100 mm, 3 motor stacks)optimerad

m.a.p moment och hastighet[RETURN]Servomotor SH3 (100 mm, 4 motor
stacks)optimerad m.a.p moment och hastighet[RETURN]Servomotor
SH3 (140 mm, 1 motor stacks)optimerad m.a.p moment och
hastighet[RETURN]Servomotor MH3 (100 mm, 2 motor stacks)optimerad m.a.p
moment och hastighet

Nätverkets antal faser Trefas
[Us] rated supply voltage (through power supply
module)

400 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för trefas
230 V (- 10...10 %) för enfas

Frekvens på matningsspänning 50/60 Hz - 5...5 %
Kontinuerlig utgångsström 9 A vid 4 kHz
Utgångsström 3s peak 27 A vid 4 kHz
Kontinuerlig effekt 4,3 kW
Märkeffekt 4,3 kW
Växlingsfrekvens 8 kHz
Överspänningskategori III
Elektrisk anslutning Plint, clamping capacity: 0.2...15 mm², AWG 24...AWG 16 (CN4)

Plint, clamping capacity: 0.5...16 mm², AWG 20...AWG 6 (CN5)
Plint, clamping capacity: 0.75...16 mm², AWG 18...AWG 6 (CN6)
Plint, clamping capacity: 0.2...6 mm², AWG 24...AWG 10 (CN7)

Åtdragningsmoment 2,5 N.m CN1:
Antal ingångar 2 digital

2 touch probe
Digital ingångsspänning 24 V DC for - 20...25 %
Antal utgångar 2 digital
Digital utgångspänning 24 V DC
Säkerhetsfunktion STO (safe torque off)
Komunikationsinterface SERCOS III, integrerade
Djup 270 mm
Höjd 310 mm
Bredd 44,5 mm
Produktens vikt 3 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Miljö
Standarder IEC 62061

IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
CSA C22.2
IEC 61508
UL 508C
ISO 13849-1
IEC 61800-5-2
ISO 13849-2
IEC 62061

Produktcertifieringar CE[RETURN]EAC[RETURN]TÜV[RETURN]CSA[RETURN]UL
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Vibrationsbeständighet 10 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Chocktålighet 100 m/s² överensstämmer med IEC 60721-3-3
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med IEC 61800-5-2
Miljökarakteristik 3K3 överensstämmer med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…85 %
Omgivningstemeperatur vid drift 5…55 °C

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 10,600 cm
Förpackning 1 bredd 33,000 cm
Förpackning 1 djup 44,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,994 kg
Förpackningstyp 2 S06
Antal i Förpackning 2 10
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 60,000 cm
Förpackning 2 djup 80,000 cm
Förpackning 2 vikt 49,940 kg

Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation Ja
Miljöupplysning Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Information Om Livslängdsslut
PVC-fri Ja

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1406012EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1406012EN

