
In
fo

rm
at

io
ne

n 
so

m
 ti

llh
an

da
hå

lls
 i 

de
nn

a 
do

ku
m

en
ta

tio
n 

in
ne

hå
lle

r a
llm

än
na

 b
es

kr
iv

ni
ng

ar
 o

ch
/e

lle
r t

ek
ni

sk
a 

eg
en

sk
ap

er
 a

vs
ee

nd
e 

pr
od

uk
te

rn
as

 p
re

st
an

da
.

D
en

na
 d

ok
um

en
ta

tio
n 

är
 in

te
 a

vs
ed

d 
so

m
 e

n 
er

sä
ttn

in
g 

fö
r, 

sa
m

t s
ka

 in
te

 a
nv

än
da

s 
fö

r a
tt 

fa
st

st
äl

la
 h

ål
lb

ar
he

t e
lle

r t
illf

ör
lit

lig
he

t h
os

 d
es

sa
 p

ro
du

kt
er

s 
sp

ec
ifi

ka
 a

nv
än

da
ra

pp
lik

at
io

ne
r.

D
et

 ä
r a

nv
än

da
re

ns
/ i

ns
ta

lla
tö

re
ns

 s
ky

ld
ig

he
t a

tt 
ut

fö
ra

 lä
m

pl
ig

 o
ch

 fu
lls

tä
nd

ig
 ri

sk
an

al
ys

, u
tv

är
de

rin
g 

oc
h 

te
st

kö
rn

in
g 

av
 p

ro
du

kt
er

na
.

Va
rk

en
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

 In
du

st
rie

s 
SA

S 
el

le
r n

åg
ot

 a
v 

de
ss

 fi
lia

le
r e

lle
r d

ot
te

rb
ol

ag
 s

ka
ll 

va
ra

 a
ns

va
rig

a 
fö

r m
is

sb
ru

k 
av

 in
fo

rm
at

io
ne

n 
i d

et
ta

 d
ok

um
en

t.

2024-maj-04
1

Produktdatablad
Egenskaper

VW3A7102
Bromsmodul Process, Altivar, för ATV61,
ATV71, 400 kW, 400 V

Produktdata
Kompatibilitetsintervall Altivar 71

Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar 61

Produktkompatibilitet ATV61HC40N4
ATV61HC50N5
ATV61HC63N4
ATV61QC40N4
ATV61QC50N4
ATV61QC63N4
ATV71HC31N4
ATV71HC40N4
ATV71HC50N4
ATV71QC31N4
ATV71QC40N4
ATV71QC50N4

Värmeförluster 750 W
Min resistansvärde för
associering

0.7 Ohm

Skyddstyp Integrerat värmeskydd av temperaturgivare

Teknisk data
Maximal bromseffekt 750 kW
Permanent bromsande effekt 400 kW vid 400 V (vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde)
Lastfaktor 0,05 för 750 kW vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde

0,15 för 550 kW vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde
0,5 för 440 kW vid konstant effekt och uppnått tröskelvärde

Tröskelaktivering 785 V DC +/- 1 %
Maximal DC busspänning 850 V
Produktens vikt 80 kg
Volym av kylluft 600 m3/h
Driftsläge Vertikal

Miljö
IP-kapslingsklass IP20
Höjd över havet 2000 m
Omgivningstemeperatur vid drift −10…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…70 °C
Föroreningsgrad 2 överensstämmer med EN 50178
Vibrationsbeständighet 0.2 gn

Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 41,5 cm
Förpackning 1 bredd 37,5 cm
Förpackning 1 djup 128,5 cm
Förpackning 1 vikt 90,0 kg
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Hållbarhetsinformation
REACh-förordning REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation Ja

Kontraktsgaranti
Garanti 18 months


