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Product data sheet
Characteristics

ABL6TS100B
Transformator De Tensiune - 230 - 400 V - 1 X
24 V - 1000 Va

Principal
Gama de produse Modicon Transformer Optimized
Tip produs sau
componenta

Transformator de siguranta si izolare

Putere nominala in VA 1000 VA
Tensiune de intrare 230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1

400 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
Tensiune de iesire 24 V c.a.
Infasurare secundara Monofilar
Capac de protectie Fara
Temperatura
ambientala de
functionare

-20…50 °C

Suplimentar
Limite pentru tensiune la intrare 207...253 V

360...440 V
Limitele frecventei retelei 47…63 Hz
Toleranta pentru tensiune la intrare +/- 15 V
Eficienta 94 %
Puterea disipata in W 63,8 W
Supratensiune continua la iesire 3 % (în gol, stare caldă)
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala 0,3 %
Pierderi in gol 26,5 W
Tensiune de scurtcircuit 0,0293
Tip de protectie a iesirii Protecţie la suprasarcină, tehnologie de protectie: with additional protection fuses

or circuit-breakers in Selection of Protection
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: with additional protection
fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Protecţie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: with additional protection fuses
or circuit-breakers in Selection of Protection

Conexiuni - borne Pentru intrare conectată borne tip cu surub, capacitate conexiune: 5 x 4 mm²
AWG 11
Pentru intrare conectată la pământ borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x
4 mm² AWG 11
Pentru conexiune ieşire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 10 mm²
AWG 6

Marcaj CE
Mod de fixare Cu 4 suruburi diametru: 7 mm pornit cofret vertical, poziţie de funcţionare:

orizontal
Cu 4 suruburi diametru: 7 mm pornit cofret vertical, poziţie de funcţionare: vertical
Cu 4 suruburi diametru: 7 mm pornit panou orizontal cu declasare la 90 %

Altitudine de functionare 3000 m
Clasa de izolatie electrica Clasa B
Latime 174,0 mm
Inaltime 148,0 mm
Adancime 183,0 mm
Greutate neta 14,02 kg

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


2

Mediu
Certificari produs UR[RETURN]EAC[RETURN]DNV-GL
Standarde UL 506
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 62041

Safety conformitate cu EN 61558-1
Safety conformitate cu EN 61558-2-6

Tratament protector TC
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Categorie de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1
Rigiditate dielectrica 2000 V între înfăşurare şi pământ

4000 V între primar şi secundar

Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de
impachetare

PCE

Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 25,000 cm
Latime prima forma de impachetare 31,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,100 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de
impachetare

P06

Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 68,900 kg

Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale Profil circularitate
Fara PVC Da

Garan�ie contractuală
Garantie 18 luni

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP121202EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI130213EN
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Product data sheet
Dimensions Drawings

ABL6TS100B

Dimensions

Dimensions in mm

a b c G J Ø

174 183 148 135 111.5 7

Dimensions in in.

a b c G J Ø

6.85 7.20 5.83 5.31 4.39 0.27
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Product data sheet
Connections and Schema

ABL6TS100B

Internal Scheme

Primary Voltage Wiring

Secondary Voltage Wiring


