
D
e 

in
fo

rm
at

ie
 in

 d
ez

e 
do

cu
m

en
ta

tie
 b

ev
at

 a
lg

em
en

e 
be

sc
hr

ijv
in

ge
n 

en
/o

f t
ec

hn
is

ch
e 

ke
nm

er
ke

n 
va

n 
de

 p
re

st
at

ie
s 

va
n 

de
 p

ro
du

ct
en

 d
ie

 e
rin

 z
ijn

 o
pg

en
om

en
.

D
ez

e 
do

cu
m

en
ta

tie
 is

 n
ie

t b
ed

oe
ld

 a
ls

 v
er

va
ng

in
g 

vo
or

 e
n 

m
ag

 n
ie

t w
or

de
n 

ge
br

ui
kt

 o
m

 d
e 

ge
sc

hi
kt

he
id

 o
f b

et
ro

uw
ba

ar
he

id
 v

an
 d

ez
e 

pr
od

uc
te

n 
vo

or
 s

pe
ci

fie
ke

 g
eb

ru
ik

er
st

oe
pa

ss
in

ge
n 

te
 b

ep
al

en
.

Ee
n 

de
rg

el
ijk

e 
ge

br
ui

ke
r o

f i
nt

eg
ra

to
r i

s 
ve

rp
lic

ht
 e

en
 g

es
ch

ik
te

 e
n 

vo
lle

di
ge

 ri
si

co
an

al
ys

e,
 e

va
lu

at
ie

 e
n 

te
st

 v
an

 d
e 

pr
od

uc
te

n 
ui

t t
e 

vo
er

en
 m

et
 b

et
re

kk
in

g 
to

t d
e 

to
ep

as
se

lijk
e 

sp
ec

ifi
ek

e 
to

ep
as

si
ng

 o
f h

et
 g

eb
ru

ik
 e

rv
an

.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

no
ch

 e
ni

ge
 p

ar
tn

er
s 

of
 d

oc
ht

er
on

de
rn

em
in

ge
n 

zi
jn

 v
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

 v
oo

r h
et

 v
er

ke
er

d 
ge

br
ui

k 
va

n 
de

 in
fo

rm
at

ie
 d

ie
 h

ie
rin

 s
ta

at
.

6-mei-2024
1

Gegevensblad product
Kenmerken

A9C22715
iCT - Magneetschakelaar - 1 NO+1NC - In=16A
- Uc=230V AC (50Hz)

Hoofd
Productreeks Acti9
Product name Acti9 iCT
Product or component
type

Contactor

Device short name iCT
Device application Motor-verwarming-verlichting
Zuilen 2P
Ie toegekende
bedrijfstroom

16 A AC-7A
6 A AC-7B

Samenstelling
poolcontact

1 normaal open + 1 normaal gesloten

Network type AC
Control type Afstandsbediening
Spanning stuurkring 230...240 V AC 50 Hz

Complementair
Network frequency 50 Hz
[Ue] rated operational voltage 250 V AC 50 Hz
Max. vermogen 1,2 W bij 250 V AC
[Ui] rated insulation voltage 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kV
Type controlesignaal Onderhouden
Schakelfrequentie 100 schakeloperaties/dag
Local signalling Werkingsindicatielampje
Hold-in stroomverbruik in VA 2,7 VA
Inschakelvermogen VA 9,2 VA
Mounting mode Clip-on
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Aantal modules van 9 mm 2
Height 81 mm
Width 18 mm
Depth 60 mm
Colour Wit
Mechanical durability 1000000 cycles
Elektrische duurzaamheid 100000 Cycles IEC/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A

30000 Cycles IEC/EN 61095 6 A 50 Hz AC-7B
30000 Cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C
100000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1
30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3
30000 Cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A
30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B

Aansluitingen - aansluitklemmen Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5 mm² stijf
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1…4 mm² flexibel
Vermogenskring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…6 mm² stijf
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen1 kabel(s) 1,5…2,5 mm² stijf
Stuurkring: tunnelaansluitklemmen2 kabel(s) 1,5…2,5 mm² flexibel

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Tightening torque Stuurkring: 0,8 N.m
Vermogenskring: 0,8 N.m

Compatibiliteit product IACTs
Compatibility code ICT
Market segment Residentieel

Klein commercieel

Omgeving
Standards IEC/EN 61095
Geluidsniveau 30 dB
Warmteverspreiding 0,9 W bij 50/60 Hz
IP-beschermingsgraad IP20
Pollution degree 2
Tropicalisation 2 conform aan EN 60947-4-1

2 conform aan EN 61095
2 conform aan IEC 1095

Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Ambient air temperature for operation -5…60 °C
Ambient air temperature for storage -40…70 °C

Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,8 cm
Package 1 Width 6,7 cm
Package 1 Length 8,4 cm
Package 1 Weight 117,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 3,28 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 20,0 cm
Package 2 Weight 1,458 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 17,978 kg

Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu Profiel Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110308EN

