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Gegevensblad product
Kenmerken

CSU30071212
KG 281 - Aanzetstukdeksel - 120mm -
11x320x100mm - Gelakt - RAL1013

Hoofd
Product or component
type

Afdekplaat

Mounting location Gedeeltelijke buitenomgeving met lage mate
van blootstelling aan corrosie warenhuizen en
parkeergarages

Complementair
Bedieningshoek 90 °
Type richtingsverandering Horizontaal
Compatibiliteit product KG281 kabelgoot 35 mm hoogte 120 mm breedte

KG281 kabelgoot 60 mm hoogte 120 mm breedte
KG281 kabelgoot 85 mm hoogte 120 mm breedte
KG281 kabelgoot 110 mm hoogte 120 mm breedte

Bevestigingsmethode Schroefloos
Material with surface treatment Staal voorgegalvaniseerd, RAL 1013
Corrosion class C2
Gewicht product 0,157 kg

Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop) EU-

verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu Profiel Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1805015EN

