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Termékadatlap
Jellemzok

CCT56P002
MERTEN ARGUS standard 360°, mennyezeti
mozgásérzékelő

Fő jellemzők
Termékválaszték ARGUS alkonyatkapcsoló
Termékcsalád ARGUS
Termék vagy alkatrész
típusa

Mozgásérzékelő

Terhelés típusa Kapacitív: : 6 A, 28 µF, AC
Halogén lámpa: 1000 W, AC
Kompakt fénycső: 4 x 23 W, AC
Kisfeszültségű halogénlámpa huzaltekercselésű
átalakítóval: 500 VA
Kisfeszültségű halogénlámpa elektronikus
transzformátorral: 315 VA
Fénycső: 250 VA, AC
Izzólámpa: 1000 W, AC

Színárnyalat Fehér
A csomagolás típusa Papír

Kiegészítő jellemzők
[Ue] névleges üzemi feszültség 220...240 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 220...240 V
Number output current 10 A
Beállítás típusa Idő beállítása

A fényérzékenység állítható
Időkésleltetés 3 mp ... 10 perc
Fényerősség beállítása 5…2000 lux
Vízszintes érzékelési szög 0…360 °
Detection range Sugár: 3,9 m
Anyag ABS + PC matt
Készülék felszerelése Mennyezeti
Szerelési magasság 2,4 m

Környezet
A használat feltétele Csak beltéri használatra
IP védettségi fok IP20

Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,4 cm
1. csomag szélessége 14,0 cm
1.csomag hossza 14,2 cm
1. csomag súlya 316,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 8,42 kg

http://www.schneider-electric.hu/sites/hungary/hu/termekek-szolgaltatasok/green-premium/green-premium.page
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Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet REACh Nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól
(SVHC) mentes

Igen

EU RoHS irányelv Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel Igen
Környezetvédelmi közzététel A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési

szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási
hulladékba dobni.

Garancia
Garancia 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110502EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI110502EN

