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Produkt dataark
Karakteristik

RUZSF3M
Harmony sokkel for RUMF stikbensrelæer
med 2 C/O med separate kontakter og
skrueterminaler

Egenskaber
Produktserie Harmony Electromechanical Relays
Enheds forkortelse "RUZ"
Produkttype Socket
Kompatibilitet Plug-in relæ RUM med 2 C/O

kontakt[RETURN]Plug-in relæ RUM med 3 C/O
kontakt

Kontakttype og
sammensætning

3 C/O

[Ith] traditionel udendørs
termisk strøm

16 A

[Ue] Nominel
driftsspænding

"< 250 V"

Produktinformationer
Klemmeform Flad
Tilslutningsklemmearrangement Separat
Tilslutningsklemmer Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) Fleksibel Med kabeltylle

Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) Fleksibel Med kabeltylle
Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) Solid Uden kabeltylle
Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) Solid Uden kabeltylle

Spændingsmoment "< 1 N.m" til M3.5 skrue(r)
Fastgørelse Med skrue (Tavle)

Clip-on (35 mm symmetrisk DIN skinne)
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 4 kV
Overspændingskategori III
Forureningsgrad 3
Mindst mulige salgsantal 10
Bredde 36 mm
Vægt 0,095 kg

Miljø
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
Standarder "IEC 61984"
Produktcertificeringer CSA[RETURN]UL
Mærkning CE
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…85 °C
Omgivelsestemperatur under drift -40…55 °C

Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,5 cm
Pakke 1 Længde 9,2 cm
Package 1 Length 6,3 cm
Pakke 1 Vægt 103,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page
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Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 10,4 cm
Pakke 2 Bredde 11,2 cm
Pakke 2 Længde 18,7 cm
Pakke 2 Vægt 1,05 kg
Enhedstype af pakke 3 CAR
Antal enheder i pakke 3 80
Pakke 3 Højde 28,5 cm
Pakke 3 Bredde 29,9 cm
Pakke 3 Længde 39,8 cm
Pakke 3 Vægt 8,4 kg

Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-

erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse Ja
Miljømæssige oplysninger Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold

til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med
husholdningsaffald.

Logistik informationer
Oprindelsesland CN

Garanti
Garanti 18 months

samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1511021EN
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Produkt dataark
Dimensions Drawings

RUZSF3M

Dimensions

(1) Relays
(2) Protection module
(3) Maintaining clamp
(4) 2 bus jumpers
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Produkt dataark
Connections and Schema

RUZSF3M

Wiring Diagram

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)
(2) 2 bus jumpers (polarity A1)


