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Product data sheet
Characteristics

WDE001048
PRIMA - double socket-outlet with side earth -
16A, white

Principal
Gama de produse Prima
Tip produs sau
componenta

Priza

Descriere priza
standard

Impamantare

Prezentare dispozitiv Produs complet
Nuanta culoare rama
decorativa

Alb

Conexiuni - borne Borne lift

Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Numar priza 2
Curent nominal 16 A la 250 V c.a.
Numar de cabluri 2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu Rigid

Flexibil
Lungime de dezizolare conductor 11 mm
Material PA6 FR850
Finisare suprafata Lucios
Inaltime 101 mm
Latime 61 mm
Adancime 43,5 mm
Greutate neta 0,104 kg

Mediu
Grad de protectie IP IP20

Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de
impachetare

PCE

Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 106,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de
impachetare

BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 10,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,164 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de
impachetare
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Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 12,290 kg

Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP130309EN

