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Gegevensblad product
Kenmerken

EVP1CNL32322
EVlink laadkabel 7m 32A 3-Phase T2-T2

Hoofdkenmerken
Gamma EVlink
Type product of
component

Laadkabel

Categorie toebehoren/
aparte onderdelen

Bedradingstoebehoren

Aantal fasen in netwerk Driefasig
Beschrijving polen 3P + N
[In] nominale stroom 32 A
[Us] nominale
voedingsspanning

380...415 V AC 50/60 Hz

Nummer stekkerbus 2

Complementaire kenmerken
Type plug T2 / contacten geplatineerd zilver laadstation einde
Type connector T2 voertuig einde contacten geplatineerd zilver

T2 laadstation einde contacten geplatineerd zilver
Bereik compatibiliteit EVlink EVlink parking EVF1 laadstation

EVlink EVlink parking EVW1 laadstation
EVlink EVlink parking EVF2 laadstation
EVlink EVlink parking EVW2 laadstation
EVlink EVlink slimme wanddoos EVB1 laadstation
EVlink EVlink-wanddoos EVH2 laadstation
EVlink EVlink Pro AC EVB3 laadstation
EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 laadstation

Normen IEC 62196-2
IEC 62196-1

Productcertificeringen CE
Lengte 7 m
Nettogewicht 4,6 kg
Kleur Grijs

Omgeving
IP-beschermingsgraad IP44 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK10 conforming to IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor werking -30…50 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag -40…80 °C
Relatieve luchtvochtigheid 5…95 %

Verpakkingseenheden
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 12,000 cm
Package 1 Width 40,000 cm
Package 1 Length 46,000 cm
Package 1 Weight 4,323 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm

http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/nl/producten-diensten/green-premium/green-premium.page
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Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 94,250 kg

Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling Ja
Milieu-informatie Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel Informatie Over Einde Levensduur

Contractuële waarborg
Garantie 18 maanden

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2202024
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2202024

