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Produktdatenblatt
Eigenschaften

9007AP321
9007 Sprungschalter, paraleller Rollenstößel,
1S/1Ö, Hülsenmontage

Hauptmerkmale
Baureihe 9007
Name der Reihe Schwere Beanspruchung
Produkt- oder
Komponententyp

Einrastbarer Positionsschalter

Kurzbezeichnung des
Geräts

9007AO/CO

Gehäusetyp Befestigt

Zusatzmerkmale
Montagemodus Plattenmontage, nicht ölfest
Betriebsprofil Kolbenstopfen
Material Metall
Gehäusematerial Zinkguss
Betriebsmaterial Zinkguss
Befestigungsmodus An dem Kopf
Bewegung des Steuerkopfes Linear
Operatortyp Rollenstößel mit Federrückstellung Stahl Hülse montiert
Schalterbetätigung Durch 30° Nocke
Ansatztyp Queransteuerung, 2 Richtungen
Elektrische Verbindung 1…2 Kabel für 6 Binderkopf Schraubklemmen (AWG 22 - AWG 14)
Anzahl der Pole 1
Typ und Zusammenstellung der Kontakte 1Ö-1S, Schaltfunktion: SPDT-DB
Kontaktformular Form Z
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Anzahl der Schritte 1
Kontaktmaterial Silberkontakte
Positivöffnung Ohne
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (1-2)NC

(3-4)NO
Minimale Auslösekraft 1,25 lbf
Maximale Auslösekraft 1,25 lbf
Nennbetriebsstrom Ie 5 A bei 600 V AC, A600 entspricht NEMA-Bewertungskennzeichnung

6 A bei 480 V AC, A600 entspricht NEMA-Bewertungskennzeichnung
10 A bei 240 V AC, A600 entspricht NEMA-Bewertungskennzeichnung
15 A bei 120 V AC, A600 entspricht NEMA-Bewertungskennzeichnung
0,02 A bei 600 V DC
0,2 A bei 250 V DC
0,5 A bei 125 V DC

[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer
Strom

15 A

Nennisolationsspannung Ui 600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht UL 508 für Kontaktblock
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14 für Kontaktblock

Breite 21,08 mm
Höhe 63,50 mm
Tiefe 68,33 mm
Produktgewicht 0,05 kg
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Montage
Schutzart (NEMA) NEMA 1 entspricht Nema Typ 250
Schutzart (IP) IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb -29…85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -29…85 °C

Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,954 cm
VPE 1 Breite 24,384 cm
VPE 1 Länge 27,94 cm
VPE 1 Gewicht 45,359 g

Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Umweltproduktdeklaration Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
FÃ¼r alle Reach RoHS Anfragen kontaktieren Sie
uns unter

sustainability@tesensors.com

Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111160EN

